Instrumentace pro technologie a zarizeni na
vyrobu tepla a chladu, teplonosna média

Tradice rodinné firmy
60 let zkuSenosti
Svycarska kvalita
Siroké sit specialistil

Spole¢nost Endress+Hauser nabizi kompletni sortiment primyslové instrumentace pro technologie a zafizeni, kterd jsou uréena
pro vyrobu a distribuci vodni péry a ostatnich plynd, vodni vyméniky a podobné aplikace, které vyuZivaji teplonosna média. Jako
celosvétové pusobici spole¢nost s vice nez 60letou tradici vyuzivd know-how a zdzemi vlastnich vyvojovych a vyrobnich kapacit. Ty
spolu se silnou prodejni siti zajistuji vysoce kvalitni ptistup k zakazniktim a jejich pottebam.

Méf¥eni pritoku

= Objemové i hmotnostni (virové, Coriolisovy, magneticko-indukéni, termické,
ultrazvukové)

Vcetné certifikatli pro obchodni styk

Siroky vybér priimyslovych sbérnic a vystup(

Celosvétové uznavané primyslové standardy

Kompletni certifikace pro vyvoz do celého svéta

Méreni tlaku

Presnost od 0,025%

Siroky vybér procesnich pfipojeni

Vlybér z kompaktnich tlakomért pro jednoduché aplikace, ale také pro ty

Siroky vybé&r priimyslovych sbérnic a vystup
Membrény z nerezové oceli, specialnich kovU i vysoce kvalitni keramiky

Méfeni teploty

= Provedeni do jimky nebo s jimkou (trubkovou i vrtanou)

= Siroky vybér senzorii podle aplikace (odporové tenkovrstvé, vinuté,
termoclanky, ...)
Procesni pfipojeni: zavity, pfiruby
Prevodniky do hlavice nebo na DIN listu (4-20 mA, HART, sbérnice)

Vyhodnoceni dat; prepocitavaci jednotky

= \lypocet entalpie, pritoku tepla, energie, hustoty a hmotnostniho pritoku
dle IAPWS-IF 97

Pocitadlo pro teplo/energii, provozni objem, hmotnost

Poruchové pocitadlo (para mimo parametry)

Ceské menu, barevny displej pro indikaci udalosti

Pro vnitfni i venkovni instalaci
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Svétoveé jedinecné méreni kvality pary

s Proline Prowirl 200

Pro maximalni bezpecnost a energetickou efektivitu

Viceparametrovy virovy pritokomér Proline Prowirl 200 nabizi vSe, co potfebujete, v jediném piistroji: soucasné méfeni hmot-
nostniho pratoku, korigovaného objemového priitoku, energie, teploty a také procesniho tlaku. Nynf jiz nezalezi na tom, jak
kolisaji vaSe provozni hodnoty, Proline Prowirl 200 dokaZe velmi pfesné zméfit a vyhodnotit plyny a vodni paru.

Méfeni mokré pary pro maximalni bezpecnost
provozu a efektivni pfenos energie

Kondenzaci pary uvnitf potrubi a tedy vznik mokré pary zpisobuji
pfedevsim Spatné izolace, vadné odluc¢ovace kondenzéatu, zmény tlaku
a teploty. Disledky mohou byt zdvaZné pfedevsim diky vzniku vodnich
kladiv. V extrémnich pfipadech mohou vést aZ k rozsahlym §koddm na
majetku a Zivotech. Proline Prowirl 200 je prvni virovy pritokomér na
svété, ktery umoznuje sledovat kvalitu pary pfimo v potrubi:

= Meéfeni suchosti pary (80 az 100%) a typu péry (mokra, syta,
pfehfata para)

= Alarmovy signdl v pfipadé, Ze obsah péry klesne pod definovany
limit (80 aZ 100%)

= Pfimé méfeni mnoZstvi pary i kondenzatu

ﬂ Pokud je suchost pary napriklad pouze 90%, béZné virové
prutokoméry nebo clony vykazuji dodate¢nou chybu vice nez 5%.
Pouze Proline Prowirl 200 dokaZe tuto chybu kompenzovat.
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Méreni mokré pary - jak jednoduché!

Mokré para vznika kondenzaci. Nejdfive se konden-
zat drzi na dné potrubi, ale s rostoucim mnozstvim
stoupd po obvodu stén. Tento efekt pfimo ovliviiuje
signal pritokoméru Proline Prowirl 200 a umoziiuje
tak rozpoznat kvalitu pary pfimo v potrubi.

Priklad: Pokud para obsahuje 90% suchosti, jedna
se o mokrou pdru, kterd je slozena z 90% syté péry
a 10% kondenzatu (vody).



