Teploméry a systémové produkty
pro energetiku, chemicky, ropny a plynarensky prumysl

Nova nabidka produktt pro béZné i tézké aplikace v energetice, chemickém,
ropném a plynarenském prumyslu

Pro vice informaci navstivte:
www.cz.endress.com EndI’ESS+ HaUSEI’ ED

People for Process Automation



Endress+Hauser nabizi inovativni
teplotni senzory a sestavy, systémové
produkty, pfisluSenstvi, softwarova
feSeni a souvisejici sluzby pro bézné
inaroc¢né aplikace v energetickém,
chemickém, ropném a plynarenském
pramyslu.

VSechny produkty a sluzby jsou
dostupné celosvétové a jsou navrZzeny
tak, aby vyhovovaly mezinarodnim
normam a pomahaly sniZovat naklady,
zvySovat bezpecnost a dostupnost
zafizeni.

Teploméry

Zakladem této nabidky je fada
teplomért iTHERM ModulLine,
pokryvajici bézné i tézké aplikace

s ohledem na funkénost méfeni. Flexi-
bilni, modularni konstrukce, rychly

vybér a konfigurace, digitalni nastroje
a nase odborna aplikaéni podpora zna-
menaji, Ze miZete sviij proces udrZovat
v chodu za kaZdé situace.

Bud'te vpfed s inovativnimi funkcemi,
diagnostikou, pfesnym a stabilnim
méfenim teploty a ziskejte cenné
informace o procesu.

Prevodniky teploty

Nové prevodniky teploty iTEMP
TMT72 HART® 7 nabizi vysokou
pfesnost, snadné uvedeni do provozu,
integrované piipojeni Bluetooth®

a poskytuji cenné diagnostické
informace.

Robustni prevodniky iTEMP TMT162
HART® 7 nabizeji nejvyssi spolehlivost

a bezpecnost v naro¢nych prosttedich,
dlouhodobou stabilitu, vnitini
bezpecnost a pokrocilou diagnostiku

v kritickych procesech. PIna funkénost
HART® 7, schvaleni Ex a certifikace
SIL 2./3 zajistuji vy$si bezpe¢nost
zafizeni, efektivitu procest a zvySenou
dostupnost zafizeni.

Systémové produkty

Memograph M RSG45 je pokrocily
spravce dat s vynikajici konektivitou
pro bezpecné, flexibilni a intuitivni
zpracovani procesnich hodnot.

Idedlnim doplnénim méfici smycky
je procesni indikator RIA15, schopny
zpracovat hodnoty 4-20 mA a
ptipadné hodnoty HART®.



4 Teploméry

Modularni, flexibini konstrukce, ino-
vativni funkce, $pickovy vykon

Teploméry

iTHERM ModuLine

Priivodce vybérem
4 TMI101, TM111,
TM121, TM131
5 Provedeni jimek

Zakladni fada

6 TM101, TM121
Rozsirena rada

8 TMI111, TM131

iTHERM MultiSens

Priivodce vybérem
10 TMSO01, TMSO02, TMS11, TMS12
11 TMS21, TMS31

Nabidka senzort
12 TM111, TM131

14 Prevodniky
teploty

Presné, stabilni a spolehlivé
pfevodniky signdlu, chytra diagnostika

Prevodniky
teploty

Prtivodce vybérem

14 iTEMP TMT162, TMT142,
TMT82, TMT84, TMT85

15 iTEMP TMT72, TMT71,
TMT180, TMT80

Parametry vybranych pfevodnikd
16 iTEMP TMT71, TMT72
18 iTEMP TMT162

20 Systémové
produkty

Snadnd konektivita, procesni integrace
a dokonald vizualizace a zpracovani
dat

Systémové produkty

Zaznamnik dat
20 RSG45 Memograph M

Procesni zobrazovaci jednotka
22 RIA15
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iTHERM ModuLine TM101, TM121

Spolehlivé teploméry pro jednoduché aplikace

Modularni odporové nebo termoclankové

teploméry pro bézné pouZziti; zakladni
provedeni

Na$e nova fada teplomérd iTHERM Moduline je navrZzena pro

zdkazniky z riznych primyslovych odvétvi, ktefi hledaji spolehlivy

teplomér pro jednoduché aplikace.

Inovativni, vysoce moduldrni koncept nabizi teploméry pro pfimy
kontakt s procesem (TM101) a teploméry s vrtanou nebo trubko-
vou jimkou (TM121).

Teploméry jsou dostupné se zadkladnimi odporovymi senzory a
termoclanky typu K a Ize je konfigurovat pomoci Bluetooth® diky

ptevodnikiim iTEMP TMT72 HART®, které nabizeji snadné a
bezpecné nastaven.

Vyhody pro vas

Pridana hodnota Vyhody

= Vyborny pomér cena/vykon
= Jednoduché pouZiti pro dany ucel

Snadny vybér a pouziti, * Rychlé, snadné a bezpecné nastaveni
e R mm = Spnadno dostupna dokumentace pro
provoz prvni pouZiti a certifikace

= Uvedeni do provozu v misté instalace
= Mistni zobrazeni procesnich hodnot

Pouziti

NavrZzeno pro pouziti v Sirokém spektru aplikaci v zénach bez
Urceno predevsim pro podpdrné procesy s nizsimi pozadavky

Vystupy a komunikacni protokoly: 4-20 mA, HART®

Vlastnosti

Optimalni vybér vhodnych senzort
= Jednoduchy pfevodnik

= Sirokd nabidka s jednoduchymi objednacimi kody
= Privodce vybérem a konfiguraci vhodného pfistroje

= Prevodnik s integrovanym Bluetooth® rozhranim
(iTEMP TMT71, TMT72)
= Nasuvny displej s perfektni ¢itelnosti (TID10)

nebezpeci vybuchu
na mechanickou, tepelnou a korozivni odolnost

Siroké nabidka procesnich p¥ipojeni, zékladni odporové senzory a termoclanek typu K

Pro vice informaci navstivte:
www.cz.endress.com/tm101
www.cz.endress.com/tm121

Endress+Hauser L%1]

People for Process Automation



Vlastnosti a parametry

MEéfici rozsah:

Tlakovy rozsah:
Trida ochrany:
Vystupy:

Presnost:

Priklad aplikace

SmartBlue TM121
App

[E4)
[ Yo

-50 az 650 °C s pfimym kontaktem (TM101)
-50 az 650 °Cs jimkou (TM121)

AZ 75 bar v zavislosti na procesnim pfipojeni
AZ IP66/67
Analogovy vystup 4-20 mA, HART®

Pt100 tfida A; TC standard

RIA15 PLC

m

O
O£
o

TL

Souvisejici produkty

Produkt

QR kéd pro stazeni
SmartBlue app

Vlastnosti

Zobrazovaci jednotka RIA15

Napajeci zdroj RN221N

SmartBlue app

Servis Endress+Hauser

® Zobrazeni méfenych hodnot ze signalu 4-20 mA nebo HART® proménnych
= Napdjeni ze smycky; pokles napéti <1V (HART® <1.9 V)

Aktivni bariéra s integrovanym napajecim zdrojem
Obousmérny HART® prenos pro monitorovani a diagnostiku
Kompaktni provedeni, instalace na DIN listu

Mezinarodni Ex schvaleni

Mobilni pfistup k zafizeni
Diagnostika a procesni informace v redlném case
® Zabezpeceny prenos dat

® Uvedeni do provozu technikem Endress+Hauser zarucuje optimalni provoz
& Technicky specialista je vzdy k dispozici na telefonu
& Kalibracni sluzby

Pro vice informaci navstivte:
www.endress.com/tm101
www.endress.com/tm121

Endress+Hauser L%1]

People for Process Automation



iTHERM ModuLine TM111, TM131

Inovativni fada teploméru pro tézké aplikace

RozSifena rada modularnich odporo-
vych teploméri nebo termoclankovych
teplomért pro Siroké spektrum
primyslovych odvétvi

I.InI".’\ A
afam

i VARV

COMMUNICATION PROTOCOL

Ziskejte cenné provozni informace pro lepsi fizeni procest, vyssi
bezpecnost a sniZeni délky odstavek s nasi novou, inovativni fadou
teplomért iTHERM ModuLine.

Specialné navrZené teploméry pro aplikace v energetice, chemickém,
ropném a plynarenském primyslu, které se vyznacuji pfesnym,
spolehlivym a stabilnim méfenim teploty. Vysoce modularni fada
nabizi teploméry pro ptimy kontakt s procesem (TM111) a teploméry
s vrtanou nebo trubkovou jimkou (TM131). Vysoce kvalitni senzory a
bezpecnostni funkce garantuji nejvyssi spolehlivost méfeni.

Vyhody pro vas

Pridana hodnota Vyhody Vlastnosti

s Sekundarni procesni bariéra
UZitecné diagnostické informace = Prehledné statusy dle NE107
Zvyseni efektivity a pro (prediktivni) udrzbu = Rozsifené funkce diagnostiky, napf. sledovani korozivnich acinkd
bezpecnosti provozu nebo detekce nizkého napéti

= Dlouhodobd stabilita, pfesné a odolné senzory

S Efektivni
Snizeni rizika S [ = Nejrychlesi odezva

neocekavanych udalosti
Odolné provedeni pro kazdou = Siroky vybér materiald
aplikaci = Siroky vybér jimek, provedeni teploméri a typii senzor(

Uvedeni do provozu v misté
instalace a lokalni dostupnost
procesnich hodnot

Prevodnik s integrovanym Bluetooth® rozhranim pro nastaveni
Nasuvny displej s perfektni ¢itelnosti (TID10)

Rychlé, snadné a bezpecné = Sjroka nabidka s jednoduchymi objednacimi kody
Jednoduchy vybér a nastaveni = Prvodce vybérem a konfiguraci pfistroje
pouZziti, snizeni nakladd
na provoz MozZnost standardizace, snadno s (Celosvétovd schvaleni a certifikaty
dostupné dokumentace pro prvni = MozZnost volby pozadovanych testd, certifikatd a kalibraci
pouZiti a certifikace = Dostupnost béZznych komunikacnich protokold
Vy33i bezpecnost a dostupnost, = QuickNeck pro primyslové teploméry
snizeni rizik a ndkladd s Kalibrace bez odpojeni kabelaZe a dodatecnych néstroji
Pouziti
® Speciadlné navrZzeno pro Siroké spektrum tézkych aplikaci v energetice, chemickém, ropném a plynarenském préimyslu
& Schvéleni pro prostredi s nebezpecim vybuchu s riznym stupném kryti dle ATEX, IEC Ex, C CSA US, NEPSI
® \lynikajici senzory pro kazdou aplikaci; rychla odezva, dlouhodoba stabilita, presnost a odolné provedeni pro bezpecny provoz
® \/ystupy a komunika¢ni protokoly: 4-20 mA, HART®, PROFIBUS PA, FOUNDATION™ Fieldbus

Pro vice informaci navstivte E n d ress+ H auser ED

www.cz.endress.com/tm111
www.cz.endress.com/tm131 People for Process Automation



Vlastnosti a parametry

Méici rozsah: -200 a7z 1.100 °C's pfimym kontaktem nebo s jimkou

Tlakovy rozsah: AZ 100 bar v zavislosti na procesnim pfipojeni

Trida ochrany: AZ IP68

Vystupy: Analogovy vystup 4-20 mA, HART®, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, 1 nebo 2 kanalovy prevodnik
Presnost: Pt100 tfida AA, volitelné sparovany senzor a prevodnik pro vy3si presnost; TC specidlni tfida

Schvaleni: Schvaleni pro zénu s nebezpecim vybuchu; prevodnik schvéleny pro SIL2/3

Priklad aplikace

SmartBlue TM131 RIA15 PLC
App
P | 12345
/ ooo
L e

QR kéd pro stazeni
SmartBlue app

Souvisejici produkty

Produkt Vlastnosti

® Zobrazeni méfenych hodnot ze signalu 4-20mA nebo HART® proménnych

Zob i jednotka RIA15
obrazovai jednotka ® Napajeni ze smycky; pokles napéti <1V (HART® <1.9 V)

Aktivni bariéra s integrovanym napajecim zdrojem
Obousmérny HART® pienos pro monitorovéni a diagnostiku
Kompaktni provedent, instalace na DIN [iStu

Mezinarodni Ex schvaleni

Napajeci zdroj RN221N

= Mobilni pfistup k zafizeni

SmartBlue app Diagnostika a procesni informace v redlném case

® Zabezpeceny prenos dat

& Uvedeni do provozu technikem Endress+Hauser zarucuje optimalni provoz
Servis Endress+Hauser & Technicky specialista je vzdy k dispozici na telefonu
® Kalibracni sluzby

Pro vice informaci navstivte
www.cz.endress.com/tm111 Endress"' Hauser ED

www.cz.endress.com/tm131 People for Process Automation
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Nabidka senzoru pro teploméry

Inovativni senzory pro kazdou aplikaci

Zakladni tenkovrstvy . Standardni tenkovrstvyg

12

Vinuty ITHERM QuickSens

Pt100 (RTD) . Pt100 (RTD) . Pt100 (RTD) Pt100 (RTD)
= Tenkovrstvy senzor sestava s Tenkovrstvy senzor sestava = Ultracisty platinovy dratek = Tenkovrstvy Pt100 senzor

z keramického substratu z keramického substratu : navinuty na keramickém jadie s nejrychlejsi odezvou na svété

s naparenou platinou : s naparenou platinou :

: . = Senzor je uloZeny do nerezové- = Technologie sensor-on-tip pro kratké

= Méfici element a vodice = Senzor je ulozeny do nerezové- ho plasté s mineralni izolaci délky ponoru

v nerezovém ochranném plasti : ho plasté s mineralni izolaci

Lepsi fizeni procesu a kvality produk-
tu, optimalizace technologie

= Nejvyssi pfesnost
Meé¥ici rozsahy
| 600°C
400 °C
200°C 200°C
W] -s0°C . W] -s50°C W] -s0°C
| —200°C
Vlastnosti

4+ Optiméalni parametry . 4 Dlouhodoba stabilita :
pro vétSinu standard- :

nich aplikaci + Odolnost viici

. vibracim
+ Vyborny pomér ;- Omezeny méfici
cena/vykon : rozsah

— Omezeny mérici
rozsah

+ Dlouhodobi stabilita :

Vysoka
opakovatelnost

Relativné vysoka
cena

poskozeni

Citlivy na mechanické:

4+ Nejrychlesi odezva na svété

Maximalni procesni
bezpecnost
Omezeny mérici
rozsah



iITHERM StrongSens
Pt100 (RTD)

13

L'

iTHERM TrustSens
Pt100 (RTD)

Termoclanek (TC)

iTHERM ProfileSens
Termoclanek (TC)

s Tenkovrstvy Pt100 senzor zality = Samokalibrujici se senzor | = Dva odli$né, bodové = Minimalné invazivni profilovaci
v keramice s nepfekonatelnou svatrené kovy (horky systém s kabelovym senzorem
odolnosti = Pt100 senzor a integrovany konec)

referenc¢ni systém s pevnym . = A7 4 samostatné termoclanky pro
® QOdolnost vii¢i vibracim az 60 g pro bodem = [dedlni pro vysokeé teploty kazdou sondu
delsi Zivotnost :
= Vyssi kvalita produktu a s Meéfici vloZzka s mineralni izolaci
= Vysoka dlouhodoba stablita, vysoka bezpecnost (MgO préasek)
vyuZitelnost technologie : . .
= SniZeni rizik, ndkladf a ndroki na az 1800 °C = Odolné provedeni s dvojitym
obsluhu kovovym plastém
_ 1100°C
- 500 °C
' 160 °C
W] -50°C Wl _40°C -270°C W] -40°C
Nejlepsi odolnost viici T e 1o 5 : -
: ; oy Samokalibrujici Siroky meéfrici rozsah : Robustni a spolehli
v vibracim na svété v J v y z v P vy
) . Idealni pro vysoke Pr ké tepl lak
=+ Robustni =+ Vysoka presnost + provy 4 S 1OVYSO S ey, el
teploty a agresivni média
i - ) ) ) . A .
ny Dl A Gieee + Vysoka spolehlivost — Dlouhodoba stabilita ; 4 ZVySeni provozni
vyuzitelnost technologie ; bezpe¢nosti
. Vysoky stupen - -
= Pomala odezva : = Omezena presnost = Omezena presnost
+ automatizace P P
+

Snizeni rizik
Omezeny mérici
rozsah
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iTEMP TMT71 a TMT72 HART® 7

Rodina prevodniku teploty pro vSechna odvétvi

Spickovy vykon a pouZitelnost

Pfevodniky teploty iTEMP TMT71 a TMT72 HART® jsou
navrzeny pro pouZiti ve vSech priimyslovych odvétvich, kde
aplikace vyZaduji pfesné méfeni teploty a dlouhodobou
stabilitu.

Prevodniky poskytuji roz8ifené diagnostické informace
a funkce, které umoziuji prediktivni udrzbu pfispivajici
ke zlep3eni efektivity procest a ke zvySeni vyuZitelnosti
technologie.

Vyhody pro vas

Pridana hodnota Vyhody Vlastnosti

= Dlouhodoba stabilita elektroniky

Efektivni a spolehlivé méreni procest L L
Vlysoce presné vstupy pro senzor a analogové vystupy

Zvyseni efektivity

procesti a vyuZitelnosti

technologie UZitecné diagnostické informace pro
(prediktivni) adrzbu

Prehledné statusy dle NAMUR NE 107
Roz3itené funkce diagnostiky, napt. sledovéni korozivnich Gcinkd
nebo detekce nizkého napéti

Uvedeni do provozu v misté instalace
a lokalni dostupnost procesnich
hodnot

Prevodnik s integrovanym Bluetooth® rozhranim pro nastaveni
= Nasuvny displej s perfektni ¢itelnosti (TID10)

Jednotné néstroje pro véechny pro = Jednotné a optimalizované rozhrani pro vSechny néstroje
] v Yy pro-

Iedpetuc Speudt dukty Endress+Hauser o
a integrace do = |ntuitivni menu

nadiazenych systému

Priivodce nastavenim

Rychlé, snadné a bezpetné nastaveni =  Laboratofe Endress+Hauser zajistuji bezproblémovou integraci
prevodnik iTEMP TMT72 HART® do vsech hlavnich systémU pro sprévu instalovanych pristroji

= PruZinové svorky pro pfipojeni bez dal3ich nastroji (volitelné)

Jednoduché zapojeni s ; -
= Laserem tisténé popisy zapojeni

Pouziti

= Univerzalni pfevodniky teploty s moZnosti HART® komunikace pro pfevod riiznych vstupnich signali na analogovy
vystupni signél 4-20 mA

= MontaZ pfimo do hlavice teploméru, na DIN listu nebo polni provedeni

= Mezinarodni certifikaty a schvaleni: Ex, CE, DNV GL, NAMUR

Pro vice informaci navstivte: E n d ress+ H auser ED

www.cz.endress.com/tmt7 1
www.cz.endress.com/tmt7 2 People for Process Automation
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Vlastnosti a parametry

Vstupy: RTD, TC, odporovy a napétovy
SmartBlue App (Android/iOS) pres Bluetooth® rozhrani
Obsluha a nastaveni: DTM pres CDI
DD/DTM pres HART®
Vystupy: 4-20 mA, HART® 7 protokol (TMT72)
Napdjeni: 2 vodicové ze smycky, 10 V az 36 V,_(pfevodnik v hlavici); 12 V az 36 V,_ (pFevodnik na DIN li3tu)
Schvaleni: ATEX, (CSA , EAC, IECEX, INMETRO, NEPSI, DNV GL

Provozni teplota: -40°Caz +85°C

Priklad aplikace

fis ] SmartBlue | .
i R0 App ' DeviceCare
' FieldCare
D ; AMS
3 SimaticPDM  PLC [T
RN221N
HART® Modem

QR kéd pro stazeni

: : AN
ﬂ.‘.“% SmartBlue app

COMMUNICATION PROTOCOL

Prevodnik iTEMP TMT72: = SmartBlue

Systémové zapojeni pro HART® komunikaci LS App
DeviceCare

FieldCare PLC [T
TMT71/ Configuration
Q.. TMI72

kit
L

RN221N

Prevodnik iTEMP TMT71, TMT72:
Systémové zapojeni pro PC programovatelné prevodniky

Souvisejici produkty

Produkt Vlastnosti

Mobilni pfistup k zafizeni
Diagnostika a procesni informace v redlném case
Zapezpeceny prenos dat

SmartBlue app

& Aktivni bariéra s integrovanym napajecim zdrojem

® Obousmérny HART® pienos pro monitorovani a diagnostiku
& Kompaktni provedenti, instalace na DIN listu

& Mezindrodni Ex schvaleni

Napajeci zdroj RN221N

Teplomér ModuLine

. o A .
ITHERM TM131 Vysoce flexibilni a modularni provedeni

Pro vice informaci navstivte: E n d ress+ H auser ED

www.cz.endress.com/tmt7 1
www.cz.endress.com/tmt7 2 People for Process Automation




iTEMP TMT162 HART 7
Dvouvstupovy polni pfevodnik teploty

Robustni pfevodnik teploty pro chemicky,
ropny a plynarensky primysl

S dvojitym vstupem a balickem funkci je iTEMP TMT162 HART 7

v kritickych procesech.

Jiskrova bezpecnost a rozsifena diagnostika: plna podpora

HART 7, Ex schvéleni a SIL 2/3 certifikace zajistuji spolehlivy
provoz, vysokou bezpecnost a efektivitu a zvySenou dostupnost
provozu. Robustni provedeni hlavice, ¢ernobily podsviceny displej,
ktery poskytuje perfektni Citelnost i pfi zhorSenych svételnych
podminkéach.

Vyhody pro vas

Pridana hodnota Vyhody Vlastnosti

® |ntegrovana prepétova ochrana
® Robustni hlavice, tfida ochrany IP68
& Kompletné zalita elektronika

Zabezpeceni elektronickych soucastek pred znicenim

Zvysena bezpecnost L .
pro maximalni spolehlivost a dostupnost

& S|L 2/3 certificace dle

. . = (ertifikace na zakladé aktualnich standardi IEC 61508:2010-1/2/3
Zvysena bezpecnost . o S
pro bezpecnostni aplikace ® |ntegrované tlacitko pro proof test
procesu a dostupnost ) T .
® Redundantni senzor = Dvojity vstup senzoru s automatickym
provozu ) ; , .
® Online dostupnost procesnich hodnot zalohovanim

& Podsviceny LCD displej

& Prehledné statusy dle NE 107
= \lylepSeny Burst Mode
= Nejnovéjsi HART 7 protokol

Pristup k dalSim datlm a diagnostickym informacim pres

Vysoka transparentnost rozhrani HART 7

Aplikace

= Specialné navrZzeny prevodnik pro pouZiti v energetice, chemickém, ropném a plynarenském primyslu a farmacii
= Mezinarodni certifikdty a schvéleni: CE, NAMUR, NEMA, UL61010-1, CSA GP, GL, IEC 61508:2010, Ex schvaleni

Pro vice informaci navitivte: E N d ress+ H auser ED

www.cz.endress.com/tmt162 ]
People for Process Automation
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n Pfepétova ochrana

Integrovana ochrana zajistuje ochranu elektronickych
soucéstek pred znicenim prepétim. Konstrukce umoziuje
bezpecné svést prepéti a zajistit ochranu elektronickych ¢asti
prevodniku bez vlivu na jeho funkci.

Priklad aplikace

Souvisejici produkty

Produkt

Napéjeci zdroj RN221N

Teplomér iTHERM
ModuLine TM131

Servis Endress+Hauser

19

TMT162 PLC

v Vv
COMMUNICATION PROTOCOL

HART Modem

Vlastnosti

= Aktivni bariéra s integrovanym napéjecim zdrojem

= Obousmérny HART® pfenos pro monitorovani a diagnostiku
= Kompaktni provedeni, instalace na DIN listu

= Mezindrodni Ex schvéleni

= Vysoky vykon, rychld odezva: inovativni jimky, iTHERM QuickSens
= Vysoky stupen flexibility, robustni, modulérni koncept
s Schvéleni do prostfedi s nebezpecim vybuchu; SIL2/3 certifikace pfevodniki

= Uvedeni do provozu technikem Endress+Hauser zarucuje optiméalni provoz
= Technicky specialista je vZdy k dispozici na telefonu
= Kalibra¢ni sluzby

Pro vice informaci navstivte: E N d ress+ H auser ED

www.cz.endress.com/tmt162
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Memograph M RSG45

Univerzalni zaznamnik dat

Memograph M RSG45
Pripraven pro prumysl 4.0

Rada vysoce flexibilnich zaznamniki dat pro viechny aplikace
napfi¢ primyslem poskytuje bezpeény a intuitivni pfistup pro
vzdalenou spravu dat.

Poskytuje feSeni odolné proti neopravnénému zasahu pro
monitorovani a ukladdani mérenych procesnich hodnot, nabizi
preddefinované balicky funkci a vzdalenou spravu pres webovy
server, coZ Setfi ¢as a zvySuje transparentnost celého provozu.

Samozrejmosti jsou Siroké moZnosti konektivity pro bezprob-
lémovou integraci do novych i stavajicich systémovych archi-
tektur, ¢imZ dopliiuji mezeru mezi pfistroji v poli a vyssi urovni
tizeni (Ethernet nebo cloudova struktura).

Vyhody pro vas

Pridana hodnota Vyhody Vlastnosti

s Ochrana proti neopravnénému pfistupu

s . . = Sprava uzivatell
L. = Archiv mérenych dat pro mozné reklamace . - . o
Zabezpecena data = UloZend data chranéna proti zneuziti

technologii u dodavatel( = Vestavéné a vyjimatelné GloZisté dat
= Vyhovuje FDA 21 CFR part 11 Y

= |0/0Q dokumentace pro snadné uvedeni

Rychla integrace do = Snadné nastaveni a intuitivni ovladani do provozu
novych i stavajicich s Zjednodusené programovani s Preddefinované aplikacni balicky
systému s RSG45 a FDM - harmonizovany systém = Sbérnice & protokoly: HART, Modbus (RTU/TCP),

PROFIBUS DP, EtherNet/IP, PROFINET, OPC

Webserver
= Bezproblémovy prenos dat ) v

Maximalni procesni trans- o L ; L} Alarmy, limity, linearizace
. L] Primy pfistup pro zjiSténi statusu polniho ) L . .
parentnost, bezpecnost a Lo R X § . Hodiny realného ¢asu (NTP synchronizace)
pristroje, jeho diagnostiky a konfigurace ) U L
dostupnost provozu = Monitorovani kalibraci teploméru iTHERM

. Prediktivni udrzba TrustSens

Aplikace

Memograph M RSG45 je flexibilni a vykonny systém pro organizovani procesnich dat. Diky intuitivnimu ovladani

se rychle a snadno pfizplsobi témér jakékoli aplikaci. Namérené procesni hodnoty jsou jasné zobrazeny na displeji
nebo webserveru, analyzovany a bezpecné ukladany, vSechna data jsou monitorovana s ohledem na nastavené
limity. NaméFené a vypoctené hodnoty Ize snadno prenaset do nadfazenych systému pomoci béZnych komunikacnich
protokold, jako je EtherNet / IP, PROFINET nebo Modbus. Jednotlivé moduly zafizeni Ize snadno propojit.

Pro vice informaci navstivte E n d Fess+ H auser ED

www.cz.endress.com/rsg45 )
People for Process Automation
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Vlastnosti a parametry

Vstupy / Vystupy

= A7 20 univerzalnich (U, I, TC, RTD) / HART vstupd
= |ntegrace; linearizace

= 6 (14) digitalnich vstupt

= 6(12)relé

= 2 analogové vystupy

= Napajeni pro senzory (24 V DC/ 250 mA)
Rozhrani

Ethernet TCP/IP, USB
Modbus (RTU/TCP), PROFIBUS DP, PROFINET,
EtherNet/IP

= Sériova linka RS232, RS485

Ukladani dat
= Interni pamét: 256 MB

= SD karta, USB jednotka: az 32 GB
= (Cyklus uklddani: 100 ms

Priklad aplikace

Enterprise level

Endress+Hauser (2]

Control level

Vizualizace (neni mozné pro instalaci na DIN listu)

7" TFT displej; 256 barev, 800 x 480 pixell
Zobrazeni: kfivky, vodopad, sloupce, digi-

talni, ruckovy pfistroj, kruhovy zédznam, obrazek
technologie

Ovladani & nastaveni

= Webserver, dotykova obrazovka nebo navigétor
= Klavesnice + mys (USB)

Software a aplikacni balicky

12 matematickych kanald

Limitni spinace, integrace, linearizace
Tele alarm

Dévkovaci software

Voda & Odpadni voda, privalovy prepad
Energeticky software

iTHERM TrustSens monitoring kalibraci

(@

2)

Field Xpert

Ethernet TCP/IP

SMT70

Edge device

SGC500
Memograph M | EEE.
RSG45 DIN rail E °I

PROFIBUS DP - PROFINET

Gatéway

or Standard

EtherNet/IP - Modbus

Remote 10

Pro vice informaci navstivte
www.cz.endress.com/rsg45

Endress+Hauser L%1]

People for Process Automation
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RIA15

Procesni zobrazovaci jednotka

Kompaktni procesni displej napajeny
po smycce pro signél 4-20 mA nebo HART®

Vysoce flexibilni zobrazovaci jednotka RIA15 pro analogové
a HART® signaly piinasi pfehlednost pro méfeni ve vSech
primyslovych odvétvich.

Pristroj je dostupny pro panelovou nebo polni instalaci se skvélym
pomeérem cena/vykon. Zpisobuje velmi nizky pokles napéti,

volitelné s moZnosti podsvétleného displeje. Je vhodny pro pouZiti
v prostfedi s nebezpecim vybuchu.

Vyhody pro vas

Pfidana

Kompaktni provedeni pro polni instalaci nebo do panelu
Minimalni hloubka pro instalaci

Schvaleni do prostiedi s nebezpe¢im vybuchu (polni
provedeni)

Velmi nizky pokles napéti (i s podsvicenim displeje)
Napéjeni ze smycky

Vysoka citelnost i ve Spatnych svételnych podminkach
Sloupcovy graf pro rychly prehled

Velké znaky

Snadna aktivace podsviceni (volitelné)

Kontrolni funkce (monitorovani limitnich hodnot,
matematické funkce, diferen¢ni tlak a linearizace, ...)

Ovladéni a konfigurace pomoci tfi tlacitek
Vzdalené uvedeni do provozu a provoz

Vyhod Vlastnosti
hodnota ynocy
-
L]
Skvély pomér = Rychld a jednoducha instalace ]
cena/vykon = Flexibilni integrace
L
-
L]
VW& transparent- = | okalni zobrazeni mérenich hodnot z prou- :
nzst mé‘r’enpl' dové smycky 4-20 mA nebo az 4 HART® .
proménnych (PV, SV, TV, QV) .
Jednoduché = Snadné pouZiti .
pouziti = Bezpecné a pohodIné ovladani =

Vhodné produkty pro HART® aplikace

= iTHERM TrustSens TM371: Zobrazovac pro procesni teplotu, teplotu elektroniky, ¢itac kalibraci a offset
= Waterpilot FMX21 a Micropilot FMR20: Zobrazovac procesnich hodnot a konfigurace pfes HART®

= Liquiline Compact CM82: Kompaktni pfevodnik pro senzory Memosens; zobrazovac procesnich hodnot

a konfigurace pres HART®

Pro vice informaci navstivte:
www.cz.endress.com/rial5

Endress+Hauser L%1]

People for Process Automation
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Parametry zobrazovace RIA15

= Zobrazovac pro mérené hodnoty 4-20 mA nebo HART® proménné; nastavitelné zobrazeni
= Pouziti jako primarni nebo sekundarni HART® master

= Napajeni po smycce; pokles napéti < 1V (HART® < 1.9 V)

= |nstalace do panelu nebo jako polni zobrazovac

= Vzdalené nastaveni a obsluha

= Okolni teplota: =40 az 60 °C

= Kryti: IP67, NEMA4x (hlinikové pouzdro)

= Mezinarodni schvaleni a certifikaty: ATEX, FM, CSA, IECEx, GL, SIL

Priklad integrace zobrazovace

PLC Konzole pro tdrzbu
| Ii | FieldCare software W@M
1| (o |00 3 :
: FieldCare
RIALS &% ETHERNET
Memograph M RSG45
EEE] :
Ethernet I P
HART Kalibracni certifikaty,
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu verifikaEnl’\ reporty
Commubox
——————————— iTHERM TrustSens
—
E :
o
Produkt Vlastnosti

[} UloZena data chranéna proti zneuziti (FDA 21 CFR 11) v kombinaci s FDM Software MS20, Field Data

Data management
g Manager software od Endress+Hauser

Memograph M

@ s ® cario ot .
REGAE = HART® funkce; az 40 HART® zafizeni pfipojenych najednou

= Komunikace: Modbus, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP

= Archivace a vizualizace mérenych dat, diagnostika a protokoly
= Automatické generovani a tisk reportt, vycitani dat, ukladani a export
= Online vizualizace mérenych hodnot (online data)

Field Data Manager
Software MS20

Uvedeni do provozu technikem Endress+Hauser zarucuje optimalni funkci pro budouci provoz

Servis Endress+H
ervis EndressTrauser Technicky specialista je vzdy k dispozici na telefonu

Pro vice informaci navétivte: E n d Fess+ H auser ED

www.cz.endress.com/rial5 ‘
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Ve spole¢nosti Endress+Hauser nabizime inovativni, komplexni
a celosvétové dostupné portfolio pro méreni teploty a systé-
movych produktl pro zdkazniky v energetickém, chemickém,
ropném a plynarenském prdmyslu.

Nase pfistroje, sluzby a feSeni poskytuji spolehliva procesni
data, vynikajici konektivitu, vykon méreni a intuitivni ovladani.
Zamérte se na ziskani cennych procesnich informaci, které
potfebujete ke zvy3eni bezpectnosti a vykonu vasi elektrarny.
My se postardme o zbytek.

Energetika: Zvyste vykon svého provozu

Elektrarny hraji zasadni roli. Pomdahame minimalizovat cas
odstavky a zabezpecit bezpecnost a produktivitu.

At uz vase elektrarna slouZi potfebam bé&znych doméacnosti,
nemocnic nebo vyrobnich linek svét potrebuje spolehlivou a
bezpetnou energii a vy potfebujete ziskovost. V Endress+Hauser
pfindsime pfesnost a bezpecnost do elektraren po celém svété.

Spolehlivé feseni s osvédcenymi, nejmodernéjsimi technolo-
giemi zajistuji vysoké standardy bezpetnosti a vykonu, které
vam umoZnuji pracovat v souladu s prdmyslovymi predpisy a
spliovat stdle vy3si ekologické poZadavky. Jsme vas partner
pro v3echny zéleZitosti tykajici se ucinnosti, bezpecnosti a
odbornosti.

Chemie: Bud'te konkurenceschopni a zvyste bezpecnost

Ziskejte know-how, které potfebujete ke zvySeni bezpecnosti

a vykonu vaseho provozu.

Je vyzvou najit optimalni rovnovahu mezi pozadavky jako je
produktivita, ziskovost, sniZovani rizik a dobry environmentalni
management. Endress+Hauser vés podpofi pfi dosahovani
technologického vedeni a Spickového vykonu ve viech oblastech
v dobé rostouciho nakladového tlaku. S dlouhou historii v oboru
jsme se v tomto odvétvi rozrostli naslouchanim, jednanim

a inovacemi, abychom vam mohli |épe slouZit.

WWW.cz.endress.com

Ropa a plyn: Palivo k zamysleni

Diky rozsahlym zkuSenostem v odvétvi ropy a zemniho
plynu vdm pomahame ke konkurenceschopnosti

Ackoli trhy mohou byt nepredvidatelné, vas provoz
musi pracovat vZdy spravné. Potfebujete partnera, ktery
chape, Ze musite udrZovat a maximalizovat dostupnost
a efektivitu svého provozu - a to diky stédle omezené;jSim
zdrojdm.

PInéni prisnych poZadavku

Od vrtu k rafinerii, skladovani a distribuci, od rekon-
strukci po nové projekty mame zkusenosti expertd, ktefi
vam dokazi pomoci.

V dobé, kdy toto odvétvi celi nedostatku odbornikd

a stéle prisné&jsim predpistim, je nase organizace
pripravena pomoci v pribéhu celého Zivotniho cyklu
projektu s ohledem na spInéni termin(.

| kdyzZ sloZitost zafizeni a procesd neustéle roste a je
nutné snizit prostoje, vasi konkurenceschopnost zvy3uji
spolehlivé, presné a sledovatelné informace o celém
procesu.

Struc¢né feceno, musite udélat vice za méné a tézit
ze stabilniho partnera, ktery je pfipraven na béh na
dlouhou trat, a je pfipraven pomoci po celém svété.

Pro vice informaci navstivte:
https://eh.digital/moduline-news

PU01318T/32/CS

Endress+Hauser £7.)
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